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Precisionssparrskaft "Zyklop Metal” forskjutbart fyrkantsfaste, 3/8 tum med
utstotare

Bestdllningsdata

Ordernummer 635290
GTIN 4013288174031
Artikelklass 63F
Beskrivning

Utforande:

Med férankrad, forskjutbar fyrkant for hdger- och vanstergang. Med utstotare

Norm:

AuBenvierkante nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, fir Innenvierkante nach DIN 3120-C
10 mit Rillen.

Material:

Krommolybdenstal, mattférkromat.

Passar till :

Hylsor for manuellt bruk.

fyrkantsfaste: 3/8 tum

Antal tander: 76

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning 8003B
fyrkantsfaste 3/8 tum
totallangd 222 mm
Antal tander 76
Arbetsvinkel 4,7 grad
Material Krommolybdenstal
Yta mattférkromad
Produktslag Sparrhuvud
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