Datablad /% Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
Matvardesgivare, maximalt viidmoment: 100Nm

Bestdllningsdata

Ordernummer 654255 100
GTIN 4018754224395
Artikelklass 63B
Beskrivning

Utforande:

Hog noggrannhet eftersom bearbetning och digitalisering av matvardet sker direkt i
matvardesregistreraren. Den mycket plana konstruktionen gér matvardesregistreraren okanslig
for tvdrgdende krafter.

Passar till:

Verkstadsprovare nr 654250.

OBS!:

Provningsinstrument och matvardesgivare med andra matomraden pa begaran.

Teknisk beskrivning

vikt 2,5 kg

maximalt vridmoment 100 Nm

matomrade 2-100Nm
fyrkantsfaste 3/8 tum

Dragriktning Hoger- och vansterdragning
Provningsprotokoll Provningsprotokoll fran tillverkaren
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Datablad /b Hoffmann Group

Kalibrering 04

Produktslag Testapparat for viidmoment
Tjanster

Kalibrering dubbelsidigTestapparat for viidmoment/-

sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm AT
DAKkkS-kalibrering dubbelsidigTestapparat for

vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 0,1-1100/2 0201500,1-1100/2

Nm

Tillbehor

Kalibreringsfyrkantadapter Typ 1 654383 1
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