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Stiftnyckel för apparatskåp

Beställningsdata

Ordernummer 623620

GTIN 4003773063018

Artikelklass 64D

Beskrivning

Utförande:
Praktisk apparatskåpsnyckel i stiftform. När nyckelhållaren svängs ut kommer man åt 4 olika
nyckelprofiler. Stomme av plast, funktionsdelar av pressgjutet zinkgods.
Användningsdata:
För apparatskåp, avstängningsventiler och kopplingspaneler.
Passar till :
Fyrkant 5; 6; 8 mm, trekant 9 mm, rund med vingar ⌀ 3 – 5 mm, bitsfäste 1/4 tum med magnet,
krysspår PH2, spår 1,2×7 mm och för Torx® TX20 och TX25.
totallängd: 145 mm

Teknisk beskrivning

totallängd 145 mm

Drivprofil Nyckel med dubbelax

Drivprofil Skruvmejsel för Phillips

Drivprofil 6-kant-hylsnycklar

Drivprofil 3-kant-hylsnycklar

Drivprofil 4-kant-hylsnycklar

Drivprofil Spårskruvmejsel
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Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar

Produktslag Elskåpsnyckel
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