Datablad Ao Hoffimann Group

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 23 delar, Typ: 6

Bestdllningsdata

Ordernummer 637817 6
GTIN 4045197219558
Artikelklass 62A
Beskrivning

Utforande:

Fast- / forbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvandiga
fyrkanter enligt DIN 3120. Med sexkanthylsor nr 642120.

Anvdndningsdata:

For skruvar/muttrar gs_profil_6kant-insats M6 — M22.

Material:

Kromvanadinstal, forkromat.

leveransinnehall:

Hylsor: 17 st strl. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
T-handtag: 1 st 641320

Forlangare: 3 st nr 641020 storlek 75; 130; 255

universalknut: 1 st. nr 641620

sparrskaft: 1 st. nr 640220

Forvaring i: Stalvaska

Langd: 445 mm

Bredd: 187 mm

hojd: 51 mm

fyrkantsfaste: 1/2 tum

Nyckelviddsomrdde 6-kants hylsnyckel: 10-34 mm

Teknisk beskrivning

Drivprofil 6-kant-hylsnycklar

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 21.02.202018:09 1/2



Datablad

Ai‘) Hoffmann Group’

fyrkantsfaste 1/2 tum
Antal delar 23
Nyckelvidder metrisk
Nyckelviddsomrade 6-kants hylsnyckel 10-34 mm
forpackning Stalvaska
Langd 445 mm
Bredd 187 mm
hojd 51 mm
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