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TextFlow 12

Flergasmätarsats X-am 2500, Typ: 2500SET

Beställningsdata

Ordernummer 097203 2500SET

GTIN 2050001939883

Artikelklass 09J

Beskrivning

Utförande:
Flergasmätarsats inklusive fyra integrerade sensorer för samtidig och personligt identifierbar
mätning av explosiva gaser och ångor, syrgas, kolmonoxid och vätesulfid. Mätinstrumentet
förfogar över tillförlitlig mätteknik, sensorer med lång livslängd och enkelt handhavande för
att säkerställa en hög säkerhet. Sensorerna är redan installerade i enheten från fabriken. Det
inbyggda minnet möjliggör en sammanhängande dokumentation av mätvärdena, larmen,
tester och övriga resultat. Trippellarm: akustiskt, optiskt och vibration. Extra lång livslängd på 5
år för O2, CO och H2S-sensorer (LC-sensorer med extra låg upplösning vid små koncentrationer).
Funktion:
IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät),
samt komplett beröringsskydd.
leveransinnehåll:
1 x basenhet X-am 2500 inklusive:
· NiMH-batteri och laddstation
· Sensor EX för metan (explosionsfara); Mätområde: 0-100 % UEG.
· Sensor O2 för syrgas; Mätområde: 0 - 25 vol.-%.
· Sensor CO-LC för kolmonoxid i låg koncentration; Mätområde: 0 - 2000 ppm.
· Sensor H2S-LC för svavelväte i låg koncentration; Mätområde: 0 - 100 ppm.
OBS!:
Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.
Vid leverans är sensorerna redan inbyggda i basenheten.
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Datablad

TextFlow 12Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass IP 67

Energiförsörjning Batteridriven

Energiförsörjning Nätdriven

Instrumentegenskap lämplig för EX-område

Produktslag Flergasmätare
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