
Datablad

TextFlow 12

Sladdlös specialskruvdragare, Typ: M4D2

Beställningsdata

Ordernummer 070224 M4D2

GTIN 4002395000388

Artikelklass 03L

Beskrivning

Utförande:
· Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
Litiumjonbatterdriven kompaktskruvdragare och kompaktborrmaskin med vridlänk för
arbete i rak stångform eller i vinklad form. REDLINK™ elektroniskt överlastskydd som ger lång
livslängd. Vridmomentinställning i 21 steg med elektronisk frånslagsfunktion, borrsteg, indikator
för batteriladdnivå i maskinen, höger-/vänstergång, 1/4 tum sexkantbits-fäste (E 6,3).
Fördel:
21 stegs vridmomentinställning.
leveransinnehåll:
Inklusive ackumulator, laddare och transportväska.
OBS!:
Passande batterier och laddare finns under nr 073814 och nr 073839.

Teknisk beskrivning

förpackning Transportväska

maximalt varvtal 1:a växeln 0 - 200 min-1

batterikapacitet 2 Ah

tillverkarens beteckning M4D-202B

maximal spiralborr-⌀ i stål 3 mm
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passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 4 V

verktygsfäste E 6,3

maximalt vridmoment hårt 5 Nm

maximal spiralborr-⌀ i trä 6 mm

Batterispänning 4 V

Utförande Skruv-dragare

maximalt varvtal 2:a växeln 0 - 600 min-1

vikt 0,5 kg

typisk användning Medium

Antal ingående batterier 2

Batterityp Litiumjon

Energiförsörjning Batteridriven

lämpligt för material Trä

lämpligt för material Stål

Produktslag Skruvdragare

Tillbehör

Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB4 073814 MB4

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 21.02.2024 22:41 2/2


