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Sladdlös cirkelsåg, Typ: GKS1226

Beställningsdata

Ordernummer 078183 GKS1226

GTIN 3165140895217

Artikelklass 03B

Beskrivning

Utförande:
Lätthanterlig 12 V / 3,0 Ah batteridriven handcirkelsåg.
· Det mest kompakta utförandet i sin klass för perfekt hantering.
· Utomordentlig överblick över arbetet tack vare den ljusa lysdioden.
· Utmärkt ergonomi: liten handtagsomkrets och låg vikt (bara 1,4 kg) för högsta möjliga

arbetskomfort.
· Robust fotplatta av aluminium för exakta snitt.
· Dammutsugsadapter kompatibel med Bosch utsugssystem.
leveransinnehåll:
Inklusive laddare, träsågblad, parallellanslag / styrskena, adapter, utsugsadapter, insexnyckel och
L-BOXX 238.
OBS!:
Cirkelsågblad finns under 583920.
Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och nr 073866.

Teknisk beskrivning

vikt 1,4 kg

förpackning Systemväska, (L-Boxx)

batterikapacitet 3 Ah

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 21.02.2024 22:41 1/2



Datablad

TextFlow 12

Utförande Handcirkelsåg

tillverkarens beteckning GKS12V-26

sågblads-⌀ 85 mm

maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V

sågbladets hål-⌀ 15 mm

maximalt varvtal: 1400 min-1

Batterispänning 12 V

Batterityp Litiumjon

Antal ingående batterier 2

maximalt kapdjup 26,5 mm

Energiförsörjning Batteridriven

Produktslag Såg

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V 073855 B12

Cirkelsågblad trä, variabel tandning Blad-⌀ D 85 mm 583950 85

Batteriladdare Typ GAL1240 073866 GAL1240
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