Datablad /% Hoffmann Group

) BOSCH
Hardmetall-kapskiva, skiv-@: 76mm

Bestdllningsdata

Ordernummer 563418 76
GTIN 3165140827621
Artikelklass 54B
Beskrivning

Utforande:

Smala kapskivor speciellt avsedda for tranga utrymmen.

Stalrondell med fastloétt HM-granulat pa eggen.

Anvandningsdata:

For kapning av trg, plast, gipsskivor.

Passar till :

Sladdlos rakslipmaskin nr 077100 eller rakslip med hylsdorn nr 563070.
maximal periferihastighet: 80 m/s

hal-&: 10 mm

skivbredd: 1 mm

hal-&: 10 mm

Teknisk beskrivning

skivbredd 1T mm
skiv-& 76 mm
hal-& 10 mm
maximalt varvtal: 20100 min”
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for materialtjocklek 3-5mm
Formbeskrivning rak
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad fér material Plast
optimerad for material Tra
optimerad for material Gipsfiberplattor
Maskin Rakslip
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Kapskiva
Anvandardata

Lamplighet V. 1SO-kod
Plast, glasfiberarmerad Pl
plast
Tra lamplig
Sten mindre lamplig
Uni lamplig
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