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Sladdlös vinkelborrmaskin, Typ: 71050462

Beställningsdata

Ordernummer 075123 71050462

GTIN 4014586881775

Artikelklass 03F

Beskrivning

Utförande:
Fein batteridriven vinkelborrmaskin −
· Växelhuvudets höjd bara 96 mm inklusive borrchuck, hörnmått 17 mm.
· Integralströmbrytare med omkopplare för höger- och vänstergång som ger bekväm

manövrering.
· Koniskt fäste för borraxeln som ger exakt rotation.
· 0-version utan batteri och laddare.
· kompakt för arbeten på svåråtkomliga ställen.
· Steglös elektronisk varvtalsinställning för känslig borrstart.
Fördel:
För arbeten på svåråtkomliga ställen.
leveransinnehåll:
Inklusive 1 kuggkranschuck i specialutförande, 0,8−10 mm.
OBS!:
Passande reservbatterier, startpaket och laddare finns under nr 073836; 073838 och 073845
FE80-BC.
Passande spiralborrar finns från nr 114000.
passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fein typ E 18 V
tillverkarens beteckning: AWB P10 SELECT
Batterityp: Litiumjon
Batterispänning: 18 V
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maximalt varvtal:: 0 - 1370 min-1

chuckfäste: B10
borrchuckens spännvidd: 0,8 - 10 mm

Teknisk beskrivning

vikt 2 kg

Batterispänning 18 V

maximalt varvtal: 0 - 1370 min-1

maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln 10 mm

borrchuckens spännvidd 0,8 - 10 mm

tillverkarens beteckning AWB P10 SELECT

maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln 25 mm

chuckfäste B10

maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2

Batterityp Litiumjon

Energiförsörjning Batteridriven

lämpligt för material Stål

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fein typ E 18 V

Produktslag Borrmaskin

Tillbehör

Litiumjonbatteri  Batterityp, batterispänning FE18 V 073836 FE18

Batteristartset  Typ 92604325 073832 92604325

Litiumjonbatteri  Batterityp, batterispänning FE18 V 073838 FE18

Batteristartset  Typ 92604323 073832 92604323

Batteriladdare  Typ FE30 073845 FE30

Litiumjonbatteri  Batterityp, batterispänning FE18 V 073835 FE18

Batteriladdare  Typ FE50 073845 FE50
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Batteriladdare  Typ FE80 073845 FE80
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