Datablad /% Hoffmann Group

Kontrollapparat for viidmoment for momentskruvmejslar “SmartCheck”,
maximalt vridmoment: 10 Nm

Bestdllningsdata

Ordernummer 654655 10
GTIN 4018754272990
Artikelklass 63B
Beskrivning

Utforande:

Variabel och flexibel momentkontrollapparat tack vare vridbar display och stomme. Kan
monteras horisontalt och vertikalt. Displayen och folietangentbordet ar stankvattenskyddade
och holjet bestar av slagtdlig plast.

3 anvandningslagen:

- Medlopande visning (Track)

- Brytpunktidentifiering (First-Peak)

- Toppvardesvisning (Peak-Hold)

Mattenheter: Nm, Ibf-ft, Ibf-in.

Fordel:

Kompakt och variabel kontrollapparat for viidmoment. Stromforsorjning via natdel eller batterie.
Anvandningsdata:

Installning och kalibrering av momentskruvdragare och -nyckel med resp. utan skala.
leveransinnehall:

Inklusive natdel, i stabil plastvaska.

Kalibrering: O4

matnoggrannhet vridmoment: £1 %

matomrdde: 1-10 Nm

visarens bredd: 120 mm
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visarens hojd: 124 mm
visarens djup: 167 mm
vikt: 5,21 kg

fyrkantsfaste: 1/4 tum

Teknisk beskrivning

visarens bredd 120 mm
maximalt vridmoment 10 Nm
matomrade 1-10Nm

visarens djup 167 mm
fyrkantsfaste 1/4 tum

visarens hojd 124 mm

vikt 5,21 kg
matnoggrannhet vridmoment +1%
Energiforsorjning Batteridriven
Energiforsorjning Natdriven
Dragriktning Hoger- och vansterdragning
Provningsprotokoll Provningsprotokoll fran tillverkaren
Kalibrering 04

Tjanster

Kalibrering Testapparat for viidmoment/-sensor maximalt

vridmoment 400/2 Nm 018860 400/2
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