
Datablad

TextFlow 12

Universell handborste Slät rostfri tråd 0,35 mm

Beställningsdata

Ordernummer 575650

GTIN 4017359214497

Artikelklass 57L

Beskrivning

Utförande:
Stabil men tunn stålborste. 2 borstrader, borsthöjd 22 mm. Ergonomiskt utformat
tvåkomponentshandtag med upphängningshål och fingerstöd.

Teknisk beskrivning

Antal beläggningsrader 2×13

Borstlängd H1 22 mm

Borstmaterial INOX, slät

Borsttjocklek 0,35 mm

Handtag Tvåkomponent

Produktslag Trådborste
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