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Skruvdragarsats för Torx Plus®, med T-handtag, 6 delar

Beställningsdata

Ordernummer 625915

GTIN 7610733211685

Artikelklass 63D

Beskrivning

Utförande:
Ergonomiskt utformat T-handtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och
slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och
extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Innehåll:
vardera 1 mejsel nr 625910: strl. 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar 6

Drivprofil Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar

Produktslag Skruvmejslar

Tillbehör

Magnetiserare 666450

Skruvdragare för Torx Plus®, med T-handtag Torx Plus®-
profil 8IP

625910 8IP
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Skruvdragare för Torx Plus®, med T-handtag Torx Plus®-
profil 15IP

625910 15IP

Skruvhållare Typ 1 666425 1

Skruvdragare för Torx Plus®, med T-handtag Torx Plus®-
profil 20IP

625910 20IP

Skruvdragare för Torx Plus®, med T-handtag Torx Plus®-
profil 7IP

625910 7IP

Skruvdragare för Torx Plus®, med T-handtag Torx Plus®-
profil 25IP

625910 25IP

Skruvdragare för Torx Plus®, med T-handtag Torx Plus®-
profil 10IP

625910 10IP

Skruvdragare för Torx Plus®, med T-handtag Torx Plus®-
profil 9IP

625910 9IP
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