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Teleskopverkstadsvagn, Antal tråg: 3

Beställningsdata

Ordernummer 914500 3

GTIN 4045197892058

Artikelklass 9GT

Beskrivning

Utförande:
Teleskopverkstadsvagnen har en stabil, neddragen stålplåtskonstruktion med rymligt
bottentråg, två inbyggda fack och lock med skyddskant runt om samt underlag av X-ABS.
Två teleskoprör med inbyggda gastryckfjädrar (med vardera 20 kg fjäderkraft) underlättar
öppning och stängning av vagnen. Vid stängning glider teleskoprören in i varandra så att det
inte finns några utskjutande delar i stängt tillstånd. Med hoppfällbart drag- och skjuthandtag.
Centrallåsning med cylinderlås. Med rullagrade löphjul (2 svängbara hjul med broms, 2 fasta
hjul).
leveransinnehåll:
Inklusive indelningsmateriel. 6 brytare 365 mm, 1 brytare 435 mm, 1 brytare för golvkar.
Lackering:
Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.
Cylinderlås: modulär låscylinder
höjd öppen: 935 mm
höjd stängd: 520 mm
Bredd: 670 mm
Djup: 365 mm
avläggsfackets effektiva bredd: 435 mm
avläggsfackets effektiva djup: 330 mm
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Teknisk beskrivning

höjd öppen 935 mm

avläggsfackets effektiva bredd 435 mm

avläggsfackets effektiva djup 330 mm

bärförmåga för varje lock/avläggsfack 20 kg

bärförmåga, bottentråg 40 kg

höjd stängd 520 mm

vikt 24,4 kg

Djup 365 mm

Bredd 670 mm

Antal tråg 3

Cylinderlås modulär låscylinder

Produktslag Verkstadsvagn

Tillbehör

Låshylsa 225-010-43 utan låscylinder 914208

Halkskyddsmattor, sats 5 delar för verkstadsvagnar Typ 3 914996 3
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