Datablad /% Hoffmann Group

SWISS
TOOLS

Sexkantvinkelskruvdragarsats, lang och kort skidnkel, med sfariskt huvud
forkromad, Antal skruvmejslar: 9

Bestdllningsdata

Ordernummer 6273759
GTIN 7610733216154
Artikelklass 63D
Beskrivning

Utforande:

Vinklat skaft, sfariskt huvud som kan ansattas snett i upp till 30° lutning. PB Swiss Tools-
speciallegering med hégsta maojliga hardhet och extra hdg seghet.

Fornicklad och forkromad yta.

Anvandningsdata:

Tack vare den korta skankeln och vinkeln om 100° kan den anvandas dven pa svaratkomliga
stallen.

Innehall:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 627370/ 627372: strl 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

forpackning: plasthallare

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar 9
forpackning plasthallare
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Skruvmejslar
Tillbehor
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Sexkantvinkelskruvdragare, Iang och kort skankel, med

sfariskt huvudférkromad sexkant 8 mm S2/SIM0E

Sexkantvinkelskruvdragare, Iang och kort skankel, med 627370 4

sfariskt huvudforkromad sexkant 4 mm

Sexkantvinkelskruvdragare, lang och kort skankel, med 6273705

sfariskt huvudforkromad sexkant 5 mm

Sexkantvinkelskruvdragare, Iang och kort skankel, med 6273706

sfariskt huvudférkromad sexkant 6 mm

Sexkantvinkelskruvdragare, Iang och kort skankel, med 62737015
sfariskt huvudforkromad sexkant 1,5 mm !

Sexkantvinkelskruvdragare, lang och kort skankel, med 627370 3

sfariskt huvudforkromad sexkant 3 mm

Sexkantvinkelskruvdragare, Iang och kort skankel, med 627370 2

sfariskt huvudférkromad sexkant 2 mm

Sexkantvinkelskruvdragare, Iang och kort skankel, med 627370 2.5
sfariskt huvudforkromad sexkant 2,5 mm !

Sexkantvinkelskruvdragare, lang och kort skankel, med 627370 10

sfariskt huvudforkromad sexkant 10 mm
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