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*LINDSTROM
Elektroniksidavbitare, spetsigt huvud, SFW, totalldngd: 110mm

> -

K
Bestdllningsdata
Ordernummer 726340110
GTIN 7314150051045
Artikelklass 73M
Beskrivning
Utférande:

Slimmad form med exakt slipade, induktionshardade skar (63 — 65 HRC). Svart yta for mindre
reflexer. Gula plastgrepphylsor i avledande material med returfjader. ESD-skyddad. Instdllbar
precisionsskruvled fér minimal friktion och optimal axiell inriktning av skaren.

Material:

Hoghallfast stallegering, sanksmidd, brunerad.

Teknisk beskrivning

totallangd 110 mm

huvudbredd 10 mm
klippkapacitet koppartrad max & 0,1-1,25mm

skarlangd 10 mm

elektrostatisk egenskap EGB/ESD

Skarfas SFW

Material Hogkapacitets-stallegering
Huvudets form spetsig

Handtag Plasthylsa
Tillverkningsprocess Induktionshardade skar (63—65 HRC)
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Yta svart brunerad
Produktnamnsattribut SFW
med returfjader ja
Produktslag Skarande tang
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