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/R RENNSTEIG
Presstang for dndhylsor, for ledararea: 16mm2

Bestdllningsdata

Ordernummer 729450 16
GTIN 4049002104251
Artikelklass 73T
Beskrivning

Utforande:

Stalkropp med kraftutvaxling. Haller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad
sparrmekanism.

Tangen brunerad, forkromade backar

Exakt parallellpressning med synkront drivna pressbackar. Fyrkantig pressning enligt DIN =
optimala kontaktytor.

Teknisk beskrivning

totallangd 180 mm
for ledararea 0,08-16 mm’
Norm DIN 46228
Yta brunerad
Produktslag Presstang
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