Datablad /% Hoffmann Group

Spiralborrsats HSS/E-PM nr 111105 med kassett., TiAIN, Typ: 7

Bestdllningsdata

Ordernummer
GTIN
Artikelklass

1111557
4045197923813
11A

Beskrivning

Utforande:
Sammansatt av spiralborr DIN 333.
Innehall:

Centrerborr nr 111105, vardera 1 stistrl. 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Skaft: Cylindriskt skaft med h7
Antal borr: 7

Teknisk beskrivning

Antal borr
Belaggning
Skarmaterial
Norm

Typ

Tolerans nom.-&

7
TiAIN
HSS EPM
DIN 333
A
k12
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Forsankningsvinkel 60 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Fargring Utan
Produktslag Centrumborr
Tillbehor

Dubbhalsborr HSS-E-PM A Nominell @ DC k12 3,15 mm 111105 3,15
Dubbhalsborr HSS-E-PM A Nominell @ DC k12 1,6 mm 111105 1,6
Dubbhalsborr HSS-E-PM A Nominell @ DC k12 4 mm 111105 4
Dubbhalsborr HSS-E-PM A Nominell @ DC k12 1 mm 1111051
Dubbhalsborr HSS-E-PM A Nominell @ DC k12 0,5 mm 111105 0,5
Dubbhalsborr HSS-E-PM A Nominell @ DC k12 2,5 mm 111105 2,5
Dubbhalsborr HSS-E-PM A Nominell @ DC k12 2 mm 111105 2
Kassett for centreringsborr enligt DIN 330i 7 delar Typ 7 1111097
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