Datablad /% Hoffmann Group

Montageverktygssortiment, 107 delar utan behallare

Bestdllningsdata

Ordernummer 680355
GTIN 2050001016799
Artikelklass 66H
Beskrivning

Anvandningsdata:

Innehaller forstklassiga kvalitetsverktyg for underhall och reparation av anldggningar,
maskiner, elapparater mm.

leveransinnehall:

Stickcirkel: 1 st nr 457600 strl 200

ritsnal, dubbelsidig: 1 st. nr 458400

STABILA® tumstock av tra: 1 St. Nr. 466005 storlek 2

DICK verkstadsfilsats, huggning 2 med handtag, sorterade i rullvaska: 1 st nr 517200 strl. 200 (5
delar)

Nyckelfilar sorterade i plastvaska: 1 st nr 518930 (6 delar)

stalborste, 3 rader: 1 st nr 575000 strl 3

bagfil med blad: 1 st nr 580700 strl 300

GARANT minibadfil: 1 st. nr 581195

GARANT Dubbelskruvnycklar 6 — 34 mm med hallare: 1 st nr 610610 storlek 12 (6x7 — 30x34
mm) med 1 st nr 611500 storlek 12

GARANT dubbelringnyckel 6 — 22 mm: 1 st nr 615610 storlek 8 (6x7 - 19x22 mm)
Sexkantvinkelskruvdragarsats i plasthallare: 1 st nr 626072 stl 9 (1,5 - 10 mm)
Vinkelskruvmejsel for Torx®: 1 st nr 624857 strl. 8 (TX6 — TX25)

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum: 1 st nr 637718 storlek 6 (16 delar)

GARANT sparskruvdragarsats: 1 st nr 660036 storlek 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools sparskruvdragarsats korta: 1 st. nr 664100 strl. 6,5

PB Swiss Tools vinkelskruvdragare for spar: 1 st. nr 664800 strl. 6,5

PB Swiss Tools spanningsprovare for max 250 V: 1 st. nr 665020 strl. 3,5
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GARANT skruvmejsel for Phillips: Vardera 1 st. nr 667702 storlek1; 2
Kombitang: 1 st nr 703000 strl 180

Polygriptang: 1 st nr 706151 storlek 250

KNIPEX® avbitare: 1 st nr 706610 strl 210

Universalgriptang: 1 st nr 708205 strl 250

Spetstang med skar: 1 st nr 713200 strl 160

invandig sparringstang, rak: 1 st nr 719805 strl. J2

utvandig sparringstang, rak: 1 st nr 719905 strl. A2

Sidavbitare: 1 st nr 725250 strl 160

RENNSTEIG plattmejsel: 1 st nr 740500 strl 175

RENNSTEIG kryssmejsel: 1 st nr 740600 strl 150

RENNSTEIG halstanssats och kdrnare: 1 st nr 745600 strl. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
2 smideshammare med 3K-skaft: vardera 1 st nr 750450 storlek 300; 500
Plasthammare: 1 st nr 754500 strl 32

Fasonsax med utvaxling: 1 st nr 766042 storlek 260

Elektrikersax: 1 st nr 769005 strl 130

PB Swiss Tools brotsch: 1 st nr 831700 strl 110

kabelkniv med fast blad: 1 st nr 844300 strl 175

Plastoljekanna: 1 st nr 083532 storlek 125

ficklampa, LED: 1 st nr 081437 storlek BLACK

isoleringstejp, svart: 1 st nr 083654 storlek BLACK

markpenna, bla: 1 st nr 085154 strl. B

OBS!:

Verktyget levereras lost.

Teknisk beskrivning

Antal ingdende batterier 3
Artikelnr ingdende batterier / ackumulatorer 081557 LR3
Energiforsorjning Batteridriven
Produktslag Verktygssortiment
Tillbehor

HandstalborsteSlat staltrad 0,35 mm Antal

belaggningsrader 3 2750003
Kabelkniv med fast blad 844300
Stickcirkel langd L 200 mm 457600 200
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Skruvdragare for Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag
kryssparstorlek 1

MinibadfilErgonimiskt handtag

Vinkelskruvdragare for spar mejselbredd b 6,5 mm
Smideshammaremed 3K-skaft vikt utan skaft 500 g
Nyckelfilsats, 6 delari plastfodral

Lasringstang Typ A2

Hovtang totalldangd 210 mm

Polygriptdang med plastoverdrag totallangd 250 mm

Skruvdragare for Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag
kryssparstorlek 2

Permanentmarkpenna Dura-Ink® 15 skrivfarg B
Lasringstang Typ J2

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant16 delar Typ 6
Insexnyckelsatsfornicklad Antal skruvmejslar 9
Dubbla u-nycklar, sats Antal nycklar 12
Plastoljekanna med pip Rymd 125 ml
Bagfilsstallning 317med bimetallblad, 24 tander
Flatmejslar totallangd 175 mm

Halstanssatsi plasthallare antal verktyg 6
Spanningsprovare specialkvalitet eggbredd 3,5 mm
Plasthammare med Cellidor-slag huvud-@ 32 mm

Sats med universalfilar, fem delar i fodralhuggning 2 Langd
utan tange 200 mm

Kryssmejsel totallangd 150 mm

Vinkelskruvmejselsats for Torx®fosfaterad Antal
skruvmejslar 11

Elektrikersax, fornickladmed tradavbitare totallangd 130
mm

Smideshammaremed 3K-skaft vikt utan skaft 300 g

Spetstang, rak, blank totallangd 160 mm

667690 1

581195
664800 6,5
750450 500

518930
719905 A2
706610 210
706151 250

667690 2

085154 B
719805 J2
6377186
6260729
610610 12
083532125
580700
740500 175
745600 6
665020 3,5
754500 32

517200 200
740600 150

624870 11

769005 130

750450 300
713200 160
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Universaltang med prismaback totallangd 250 mm
LED-ficklampamed batterier Farg BLACK
Isoleringsband Farg BLACK

Skruvdragare for spar, kort mejselbredd b 6,5 mm
Vanadinkombinationstang, blank totallangd 180 mm

Skruvdragarsats for spar, med 2K-Haptoprene-handtag
Antal skruvmejslar 5

Upprymmare med plastskaft klinglangd 110 mm
Vinkelritsnal
Sidavbitare blank totallangd 160 mm

Fasonplatsax med tvakomponentenshandtag totallangd
260 mm

Ringnyckelsats, hog bockning Antal nycklar 8
Verktygshallare i plast for antal nycklar 12
Tramattstock, gul Langd 2 m

708205 250
081437 BLACK
083654 BLACK

664100 6,5

703000 180

660031 5

831700 110
458400
725250 160

766042 260

615500 8
61150012
466005 2
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