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(00K
Skalhandtag 379-010-2 utan lascylinder

Bestdllningsdata

Ordernummer 914180
GTIN 2050000977589
Artikelklass 93B
Beskrivning

Utforande:

Lastunga for 1-punkts- resp. 3-punktslasning, 68 mm lang, 55/22 mm bred, ldsarmsvag 90°.
Passar till :

Forvaringsskap nr 947300 — 947805 (med pardorrar), dorr till tillbehorsskap nr 942950 och alla
dorrskap i produktgrupp 95.

Undantag: Inte for Idda och bildskarmshoélje for datorskdp nr 951100 — 951635, (hylsa nr 914203)
och inte for skap med skjutdorrar i produktgrupp 95 (skalhandtag nr 914170).

leveransinnehall:

Skdlhandtag komplett med lastunga. Obs! | dessa skdlhandtag fors lascylindrarna in direkt, utan
ytterligare lashylsa.

Teknisk beskrivning

Det gar att montera HO-lassystemets lascylinder ja
Lastunga (lasning i skapet) langd 68 mm
Ldsarmsvag 90 grad
for arbetsplatsinredning t.o.m. tillverkningsar | mitten av 2008

.. Skdp med pardorrar
passar for i produktgrupp 95
Central lastunga bredd 16 mm
lampar sig for punktldsning for enpunkts- eller trepunktslas
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Insticksmontering av ldscylindern kan goras direkt ja
Lascylinder kan bytas ja
Lastunga (lasning i skapet) bredd 22 mm

for arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsar | mitten av 2000
Leverans utan lascylinder ja
Material skalhandtag Plast
Central lastunga langd 55 mm
Farg skalhandtag antracit
Produktslag Skalhandtag
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