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Precisionsskavstål med utbytbar klinga WS

Beställningsdata

Ordernummer 836400

GTIN 7290003236701

Artikelklass 83G

Beskrivning

Utförande:
Lättmetallhållare (längd 120 mm) med spännhylsa och utbytbar, vändbar klinga med trekantiga,
skålslipade skär av specialverktygsstål WS eller hårdmetall. Utdragbar klinga som kan slipas
om längs hela sin längd.
OBS!:
Se även skavstålklingor nr 839677 / 839678.
klinglängd: 80 mm
klingbredd: 4,2 mm
totallängd: 120 mm

Teknisk beskrivning

totallängd 120 mm

klingbredd 4,2 mm

klinglängd 80 mm

Handtagsutförande Sexkant 12 mm

Material klinga WS

Utbytbar klinga ja

Produktslag Skavstål

Tillbehör
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Miniskavstål, raka 839677

Specialskavstål, krökta 839678

Lös klinga, rak (80×4,2 mm) WS 836410

Lös klinga, rak (50×2,5 mm) Hård-metall 836420

Lös klinga, rak (75×2,5 mm) HSS 836425
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