Datablad /b Hoffmann Group

XOMT060310ZZER, HB415, Typ: UNI

Bestdllningsdata

Ordernummer 212854 UNI
GTIN 4045197943101
Artikelklass 21A
Beskrivning

OBS!:

Riktvdrden for anvandning fora.=0,5 ... 1XD / @, max

Teknisk beskrivning

Typ UNI
Hornradie 1T mm
Vandskarstjocklek S 3.18 mm
ISO-kod vandskar XOMT060310ZZER
Sort HB415
Skarmaterial VHM
Rekommenderat skardjup a, max 1 mm
maximalt sagdjup a, max 1T mm
Programmeringsradie vid a, max 2 mm
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Antal byten/skar 3
Produktslag Vandskar for frasning
Anvindardata

Lamplighet V. 1ISO-kod
Stal < 500 N/mm? lamplig 280 m/min P
Stal < 750 N/mm? lamplig 260 m/min P
Stal < 900 N/mm? lamplig 220 m/min P
Stal < 1100 N/mm? lamplig 200 m/min P
Stal < 1400 N/mm? lamplig 180 m/min P
INOX < 900 N/mm? lamplig 150 m/min M
INOX > 900 N/mm? lamplig 130 m/min M
Uni lamplig
vatt maximal mindre lamplig
vatt minimal mindre lamplig
torrt lamplig
Luft lamplig
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