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Rullmattband mm/tum, Langd: 5m

Bestdllningsdata

Ordernummer 4619105
GTIN 4045197949301
Artikelklass 41H
Beskrivning

Utforande:

Ett synnerligen hogkvalitativt mattband med hus av glasfiberarmerad polyamid och automatisk
bandatergang.

For att ge ett perfekt grepp ar kontaktytorna och stoppknappen éverdragna med 2K-
Haptoprene®.

Glidlager med teflon svarar for mjuk glidning och utomordentligt latt gang.

Den innovativa damparenav specialgummi tar upp rekylenergin och skonar handleden.
Insatt aluminiumprofil pa undersidan for exakt positionering.

En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den extra antireflexbehandlingen ger
klar sikt under alla ljusférhallanden.

mm/tum-delning

Teknisk beskrivning

bandbredd 16 mm
husets langd 70 mm
bandlangd 5m

husets bredd 30 mm
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husets hojd 69 mm
Norm EGII
Kalibrering G1
omkopplingsbar avlasning mm / tum
Produktslag Bandmatt
Tjanster

KalibreringRullmattband maximal langd 5 m 026240 5
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