Datablad /% Hoffmann Group

Digitalt skjutmatt IP54 med runt djupmatt och datautgang, matomrade:
150mm

Bestdllningsdata

Ordernummer 412682 150
GTIN 4045197949370
Artikelklass 41A
Beskrivning

Utforande:

Digitalt skjutmatt IP54 med datautgang. Lattavlast kontrastrik LCD-display med 11,5

mm hoga siffror. Mycket lang batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt
matsystem. Efter 20 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparlaget och aktiveras pa
nytt nar reglaget forskjuts. Matvarde och nollpunkt bibehadlls. Med Preset (mattforinstallning).
Ergonomiskt holje med greppvanlig Haptoprene-komponent. Mat-ytorna ar finlappade.
Fordel:

- Ergonomiskt holje med greppvanlig Haptoprene-komponent.

- Lang batterilivslangd.

- Stor kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhojd.

- Ny modern design.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten fran alla riktningar och skydd mot invandiga dammavlagringar
(dammskyddad), samt komplett beréringsskydd.

leveransinnehall:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehor:

Datakabel nr 498948, tangentbordsgranssnitt nr 498963.

Reservdel:

Datautgangskdpa nr 412237 storlek D, batterihallare nr 412237 storlek B.

Teknisk beskrivning

avlasning 0,0005 tum
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Norm

Artikelnr ingdende batterier / ackumulatorer

Djupmatt
omkopplingsbar avlasning
matomrade

Antal ingdende batterier
Kalibrering
skankellangd

avlasning

IP-skyddsklass
Energiforsorjning
Matavvikelse E MPE
datautgang

datautgang

Matteknik

Material

Alla delar

forpackning

ISO 13385
081560 CR2032
21,6
mm / tum
0-150 mm
1
A1
40 mm
0,01 mm
IP 54
Batteridriven
+0,02 mm
RS232C-granssnitt
USB-granssnitt
digital
Rostfritt stal, INOX
Hardad
Stabil box

Produktslag Universalskjutmatt
Tjanster

D,‘itkkS-k?I|brer|ngSkJutmatt / djupmatt maximalt 021010 200
matomrade 200 mm

KalibreringSkjutmatt / djupmatt maximaltmatomrade 200 021000 200
mm

Tillbehor

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 081560 CR2032
Anslutningskabel Typ USB2 498948 USB2
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Anslutningskabel Typ R2 498948 R2
TangentbordsgranssnittUSB Typ G2 498963 G2
Skruv till djupmatthallare 412236
Lock till skjutmatt Typ D 412237D
Lock till skjutmatt Typ B 4122378
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