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Hylsskruvmejselsats med handtag flexibel, Antal nycklar: 6

Beställningsdata

Ordernummer 622411 6

GTIN 4045197950161

Artikelklass 62C

Beskrivning

Utförande:
Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av
kromvanadinstål, förkromad.
Med böjlig klinga, endast för högerdragning upp till 5 Nm.
Innehåll:
vardera 1 st nr 622401: Storlek 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Teknisk beskrivning

Antal nycklar 6

Drivprofil 6-kant-hylsnycklar

Produktslag hylsnyckel

Tillbehör

Hylsskruvmejsel med handtagflexibel nyckelvidd 8 mm 622401 8

Hylsskruvmejsel med handtagflexibel nyckelvidd 7 mm 622401 7

Hylsskruvmejsel med handtagflexibel nyckelvidd 6 mm 622401 6

Hylsskruvmejsel med handtagflexibel nyckelvidd 5,5 mm 622401 5,5

Hylsskruvmejsel med handtagflexibel nyckelvidd 5 mm 622401 5

Hylsskruvmejsel med handtagflexibel nyckelvidd 10 mm 622401 10
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