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Tesla-mätare för mätning av magnetism, Typ: 1

Beställningsdata

Ordernummer 380865 1

GTIN 4045197954565

Artikelklass 31O

Beskrivning

Utförande:
· Lätt och kompakt utförande. Smutsskyddat hölje.
· Automatiskt val av mätområde. Visning i Tesla eller Gauss.
· Statiska och dynamiska mätningar.
· Magnetpolsvisning N/S. Nollpunktinställning.
Användningsdata:
För mätning av kvarvarande remanens, magnetisk flödestäthet och fältfördelning på
magnetspännplattor.
leveransinnehåll:
Inklusive läderväska och 4 st AA-batterier.
OBS!:
Om sensorn nr 380866 storlek 1 skulle bli utsliten kan den enkelt efterbeställas och bytas.
Mätområde statiska fält: 0 - 1500 mT
Mätområde dynamiska fält: 0 - 750 mT
Mätnoggrannhet: ± 5 %
arbetstemperatur: 0 - 40 °C

Teknisk beskrivning

Mätområde dynamiska fält 0 - 750 mT
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Mätnoggrannhet ± 5 %

arbetstemperatur 0 - 40 °C

Mätområde statiska fält 0 - 1500 mT

Energiförsörjning Batteridriven

Batterityp Mignon, AA

Antal ingående batterier 4

Produktslag Magnetfältmätare

Tillbehör

Märgivare för Tesla-mätare  För typ 1 380866 1
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