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Komfortskyddsglasögon MAXIM™ Ballistic, Glastoning: CLEAR

Beställningsdata

Ordernummer 096215 CLEAR

GTIN 4046719307876

Artikelklass 04M

Beskrivning

Utförande:
Lätta skyddsglasögon med ny, robust RAS-beläggning för fem gånger högre reptålighet.
Asfäriskt böjt glas ger perfekt 180° synfält utan förvrängning. De korta, platta skalmarna gör att
dessa glasögon är utmärkta i kombination med annan personlig skyddsutrustning, och de
många inställningsmöjligheterna gör att de kan anpassas optimalt för alla huvudformer.
Norm:
EN 166; EN 170
Característica del marco: Inclinación de estribo ajustable
Característica del marco: Longitud de estribo ajustable
Frame properties: Arm length adjustable
Frame properties: Arm inclination adjustable
Kehyksen tyyppi: Kaaren pituus säädettävä
Kehyksen tyyppi: Kaaren säde säädettävä
Glasbeläggning: kemikaliebeständig
UV-skydd: Standard
Glasmaterial: polykarbonat
Skivmärkning: 2C-1,2 3M 1 FT

Teknisk beskrivning

Glasbeläggning kemikaliebeständig

Glasmaterial polykarbonat

Skivmärkning 2C-1,2 3M 1 FT
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UV-skydd Standard

Ramegenskap Inställbar bygellängd

Ramegenskap Inställbar bygellutning

Produktslag Skyddsglasögon

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 22.04.202023:03 2/2


