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Bestdllningsdata

Ordernummer 096543 CLEAR
GTIN 8033661820818
Artikelklass 04H
Beskrivning

Utforande:

Kompakta korgglaségon med brett synfalt utan foérvrangning. Korgglaségonen kan baras
med skalmar eller huvudband. Ho6g barkomfort garanteras genom mjuka skalmandar och
bygel med installbar vinkel och Iangd. Den omslutande tatningslappen gor att glaségonen
sitter perfekt utan att det uppstar ndgra tryckpunkter. Hog imfrihet tack vare indirekt
ventilationssystem.

Norm:

EN 166; EN 170

Ramegenskap: Avtagbar bygel

Glasbeldaggning: beldaggningsfri

Glasbelaggning: Rephallfast

UV-skydd: Standard

Glasmaterial: polykarbonat

Skivmarkning: 2C-1,2 U 1 FTKN

Teknisk beskrivning

Serie 6X1
Glasmaterial polykarbonat
UV-skydd Standard
Glasbelaggning belaggningsfri
Glasbelaggning Rephallfast
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Skivmarkning
Rammarkning
Ramegenskap
Ramegenskap
Ramegenskap
Ramegenskap

Produktslag

2C-1,2U 1 FTKN
UEN166 34 FT CE
Vadderade skalmar
Installbar bygellangd
Installbar bygellutning
Avtagbar bygel
skyddsglaségon
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