Datablad /% Hoffmann Group

D mures, l lesto

Klimatmatare, Typ: 440

Bestdllningsdata

Ordernummer 474141 440
GTIN 4029547019289
Artikelklass 47B
Beskrivning

Utforande:

Multifunktionsmatare testo 440 for matning av temperatur, luftfuktighet, tryck, lufthastighet,
belysningsstyrka, CO och CO,.
- Intuitiv och tydligt strukturerad matmeny med hogsta anvandarkomfort.
- Stort urval av klimatsonder fér en mangd anvdandningsomraden.
- Sondhandtag med kabel- eller Bluetooth-anslutningar. Universellt anvandbar for alla
sonder.
. Overskadlig parallell visning av 3 virden.
- Internminne for upp till 7500 matprotokoll
Funktion:
IP54: Skydd mot strilande vatten fran alla riktningar och skydd mot invandiga dammavlagringar
(dammskyddad), samt komplett beréringsskydd.
leveransinnehall:
Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR6, USB-kabel och kalibreringsprotokoll.
Specialtillbehor:
Matsond nr 474144, 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 och vaska nr 474161.
OBS!:
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Testo 440 dp med differentialtryckgivare for flodesmatningar i partikelhaltig luft
(pilotrorsmatning), flera sonder (tradbunden eller med Bluetooth-6verforing) och set for varje

anvandningsomrade kan fas pa begaran.

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingdende batterier / ackumulatorer
Antal ingdende batterier

vikt

Langd

Bredd

hojd

Energiférsorjning

IP-skyddsklass

081561 LR6
3
25049
154 mm
65 mm
32 mm
Batteridriven

IP 54

datautgang USB-granssnitt
datautgdng Bluetooth-granssnitt
Minne 7500 matprotokoll
Kalibrering Pris pa forfrdgan
Produktslag Klimatmatare
Tillbehor

Lufthastighetssond Typ FR

Lufttemperaturgivare Typ NTC
Alkali-manganbatterier Internationellt utférande LR6
Fukt- och temperatursensor, tradbunden Typ FT
Lux-sond Typ LUX

Fukt- och temperatursensor med Bluetooth-anslutning Typ
FT

CO2-sond Typ CO2
Lufthastighetssond Typ HD

474152 FR
474144 NTC
081561 LR6

474146 FT
474158 LUX

474148 FT

474156 CO2
474152 HD
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vaska Typ K 474161 K
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