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Tångnyckel VDE-isolerad, totallängd: 250mm

Beställningsdata

Ordernummer 813851 250

GTIN 4003773082408

Artikelklass 83D

Beskrivning

Utförande:
· Handtag helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
· Med skala för exakt inställning utanför arbetsstycket.
· Parallellt styrda släta gripbackar, förkromat utförande.
· Rasterjustering med tryckknapp och spännarm för hög presskraft hos backarna.
· Spelet mellan backytorna medger omtag enligt spärrnyckelprincipen.
· Förkromad tångnyckel.
· Isolerat handtag med flerkomponenthöljen.
Användningsdata:
För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
OBS!:
Skonbackar kan levereras under nr 813725.
käftlängd: 30 mm
spännvidd: 0 - 52 mm
totallängd: 250 mm

Teknisk beskrivning

käftlängd 30 mm

spännvidd 0 - 52 mm

totallängd 250 mm

Produktslag Tångnyckel
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Tillbehör

Skonbackar för tångnyckel 6 delar Storlek 250 813725 250
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