Datablad Ao Hoffimann Group

Karnborrmaskin kompakt, Tillverkar-ID: 72721561

Bestdllningsdata

Ordernummer 076526 72721561
GTIN 4014586632735
Artikelklass 03F
Beskrivning

Utforande:

- Fast borrmotor for arbete i tranga utrymmen.

- Utrymmesbesparande dubbelsidig manovrering med sparrnyckel.

- Latt att satta an maskinen tack vare den laga vikten 7,5 kg.

- Invandig kylsmorjning med handpump.

Extremt liten och latt 1-vaxlad kompakt magnetisk borr med vinkelvaxelldda och minimala
dimensioner for arbete i trdnga utrymmen i verkstaden och pa byggarbetsplatsen.

- Komfort-magnethallkraftsindikering.

- Vinkelsensor.

- Elektronisk varvtalsinstallning.

- Varvtalsminne "Memory Function”.

leveransinnehall:

Inklusive 1 st sparrnyckel 3/8 tum, 1 st hylsnyckelférlangning 3/8 tum, kylmedelspump,
spannband, spankrok, centreringsstift, berdringsskydd, extra handtag, 2 st insexnycklar 5 och 8
mm, 2 st insexnycklar med T-handtag 5 och 8 mm, lada.

forpackning: Transportvaska

tillverkarens beteckning: KBC 35

effektférbrukning: 1100 W

maximalt varvtal: 130 - 520 min’

matt verktygshallare: 3/4” Weldon

maximal gangtapps-< i stal: M12

maximal spiralborr-@ i stal: 16 mm
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Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning
effektforbrukning
maximalt varvtal:

maximal gangtapps-< i stal
vikt

hojd

maximal sank-&

maximal spiralborr-@ i stal
langd magnetfot
arbetsslag

matt verktygshallare
bredd magnetfot
Borrdjup

forpackning

KBC 35
1100 W
130 - 520 min”
M12 mm
7,5 kg
169 mm
32 mm
16 mm
175 mm
46 mm
3/4 tum Weldon
80 mm
Karnborrar i stal maximalt 35 mm mm

Transportvaska
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