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HOLEX

Ringsparrnycklar, nyckelvidder: 24X27mm
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Bestdllningsdata

Ordernummer 614843 24X27
GTIN 4045197973368
Artikelklass 62A
Beskrivning

Utforande:

Sanksmidd. Nyckelvidder med sndva toleranser. Omstallbar for hdger- och vansterdragning,
samt mittlage. Med olika nyckelvidder, djupkrokta. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

Material:

Kromvanadinstal, mattforkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder metrisk
Totallangd L 330 mm
Nyckelvidd , 27 mm
maximal ringhdjd h, 30 mm
maximal ring-@ D2 60 mm
maximal ring-& D1 48 mm
Nyckelvidd , 24 mm
maximal ringhojd h; 34 mm
Antal tander 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sanksmidda
Material Kromvanadinstal
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Yta mattférkromad
Bojd ring ja
Sparrnyckel, omkopplingsbar nej
Produktslag Skruvnyckel
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