Datablad /% Hoffmann Group

) BOSCH
Sladdlos borrskruvdragare, Typ: GSR1821

Bestdllningsdata

Ordernummer 070243 GSR1821
GTIN 3165140979412
Artikelklass 03B
Beskrivning

Utforande:

- Kompakt och kraftfull batteridriven borrskruvdragare med héger-/vinstergang.

- LED-lampa for belysning av arbetsomradet och batteriladdningsindikatorn.

- Vridmomentinstallning i flera nivaer for exakt skruvdragning.

- Elektronisk varvtalsreglering for lugn och sdker start vid borrning och skruvdragning.
- Softgrip.

Utomordentlig ergonomi och behagligare hantering genom kompakt design. Motorbroms for
exakta arbeten.

Fordel:

Electronic Motor Protection.

leveransinnehall:

Inklusive 2 st litiumbatterier, laddare och L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier, starterset och laddare finns fran nr 073851 och nr 073863— 073867.

Teknisk beskrivning

varvtalsomrade 2:a vixeln 0- 1800 min™
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maximal spiralborr-@ i tra
maximala vibrationer enligt EN
maximalt vridmoment mjukt
tillverkarens beteckning
maximalt vridmoment hart
typisk anvandning
forpackning

batterikapacitet
motorkonstruktion

maximal spiralborr-@ i stal
spannvidd snabbchuck

vikt

passande batterifabrikat/batterityp/spanning
varvtalsomrade 1:a vaxeln
Batterispanning

Antal ingdende batterier
Batterityp

Energiforsorjning

35mm
<2,5m/s’
21 Nm
GSR 18V-21
55Nm
Medium
Systemvaska, (L-Boxx)
2 Ah
4-polig DC-motor
13 mm
1,5-13 mm
1,7 kg
Bosch 18V
0-480 min”
18V
2
Litiumjon

Batteridriven

lampligt for material Stal

lampligt for material Tra

Produktslag Borrskruvdragare

USP1 18 V 4-polig DC-motor

USP2 Snabbspannchuckens spannomrade
1.5 - 13, med 2 batterier, i L-Boxx

Tillbehor

Batteriladdare Typ 1880CV
Start-set tradl6s laddning Typ GAL1830W

073866 1880CV
073862 GAL1830W
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Litiumjonbatteri Batterityp, batterispanning B18 V 073851 B18
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