
Datablad

TextFlow 12

Presstång Twistor® 16 för ledarändhylsor, för ledararea: 16mm2

Beställningsdata

Ordernummer 729446 16

GTIN 4003773082729

Artikelklass 73F

Beskrivning

Utförande:
Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad
spärrmekanism.
Självjusterande presstång, presshuvudet kan roteras fritt 360°, med 8 rasterlägen. Fastpressning
av twin-ledarändhylsor möjlig upp till 2×6 mm2.
Exakt parallellpressning med synkront drivna pressbackar. Fyrkantig pressning enligt DIN =
optimala kontaktytor.

Teknisk beskrivning

för ledararea 0,14 - 16 mm2

totallängd 200 mm

Produktslag Presstång
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