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Elektrikerkompetens verktygslada XXL Il 115 delar, Typ: 2

Bestdllningsdata

Ordernummer 680525 2
GTIN 4010995420697
Artikelklass 60N
Beskrivning

Utforande:

Omfattande elektrikerverktygssortiment i en slagtalig vaska av polypropen. De extramonterade
gastryckdamparna haller locket i olika lagen och férhindrar att det slas igen automatiskt.
leveransinnehall:

Momentmejselsats TorqueVario®-S electric: 18 delar, 0,5 - 5,0 Nm

Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp electric, PH; PZ PlusMinus: 7 delar

Skruvmejsel med bitshallare SoftFinish® electric slimVario for 6 mm slimBits: 1 st.

Bit slimBit electric, PZ: 1 st strl 2

Skruvmejsel SoftFinish® electric slimFix, Schlitz: vardera 1 st. storlek 3,5; 5,5; 6,5

Skruvmejsel SoftFinish® electric slimFix, PH: vardera 1 st storlek 1; 2

Skruvmejsel SoftFinish® electric slimFix, PZ: vardera 1 st storlek 1; 2

Skruvmejsel SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: vardera 1 st storlek 1; 2

Skruvmejsel SoftFinish® electric slimFix, for Torx® Tamper Resistant/manipuleringsskyddad:
vardera 1 st. storlek 10; 15; 20; 25

Skruvmejsel SoftFinish® electric, for utvandig sexkant: vardera 1 st. storlek 5,5; 7; 8; 10; 13
Finskruvsmejsel PicoFinish electric, PH: 1 st strl 0

Finskruvsmejsel PicoFinish electric, Schlitz: 1 st strl. 2,5

Nyckel kopplingsskap stiftform, utvandig fyrkant 5-8, utvandig trekant 9: 1 st.

Skruvmejsel SoftFinish®, Schlitz: vardera 1 st. storlek 3,5; 12

Bit Satz XLSelector Y-Bit 25 mm: 31 delar
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Vinkelskruvmejselsats med klotformat huvud i ErgoStar-hallare for insex: 9 delar
Avancerad sidavbitare BiCut® Professional med DynamicJoint®: 1 st.

Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint®: 1 st.

Kabelskarare Professional electric: 1 st.

Sidavbitare for finmekaniker Classic: 1 st.

Kombinationstanger Professional electric med DynamicJoint® und OptiGrip: 1 st.
Spetstang Professional electric, vinklad 40°: 1 st.

Spetstang Professional electric, rak: 1 st.

Polygriptang Professional electric: 1 st.

Installationstang TriCut Professional electric: 1 st.

Avmantlingsverktyg: 1 st.

Automatisk avisoleringstang fér 0,03-16 mm?: 1 st.

Automatiskt crimp-/kontaktpressningsverktyg fér andhylsor 0,08-16 mm?: 1 st.
Crimpverktyg for isolerade kabelskor och kontakter 0,5-6 mm? 1 st.
Elektrikersax for kablar upp till 50 mm? och crimpfunktion fér andhylsor 1-5 mm? 1 st.
Spanningsprovare, beroringsfri, enpolig, 230-1000 V AC: 1 st.
Spanningsprovare SoftFinish®, enpolig, 110-250V, Schlitz: 1 st storlek 3
LED-ficklampa max. 300 Im, med laser Klass 2 och UV-lampa max. 400 nm: 1 st.
Elektrikervattenpass, langd 400 mm: 1 st.

Elektrikertumstock Longlife®, langd 2 m, orange: 1 st.

Dymlingshalslagare sats SoftFinish® med dymlingar: Femdelad
Elektrikerhammare, 300 g: 1 st.

OBS!:

Levereras i separata forpackningar.

Teknisk beskrivning
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