Datablad

M | e

Automatiksvetsmask 3M™Speedglas™ 10 V, Farg: BLACK

Bestdllningsdata

Ordernummer 097905 BLACK
GTIN 4046719788804
Artikelklass 040
Beskrivning

Utforande:

Nyborjarmodell med variabelt automatsvetsarfilter och 3 kanslighetssteg. Den robusta
masken ger ett tillforlitligt skydd och lampar sig bra for tillfalliga svetsarbeten, t.ex.
underhallsarbeten. Med bekvam huvudrem och utbytbara forsattsglas. Gar bra att kombinera
med annan personlig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglaségon eller andningsskyddsmask. Morka
skyddssteg: 10 — 12. Ljussteg: 3. Med 3V litiumbatteri (livslangd 1 500 timmar). Synfalt,
svetsfilter: 44 x 93 mm.

Anvandningsdata:

MIG- / MAG- och elektrodsvetsning

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Kopplingstid fran ljus till mork: 0,1 ms

Kopplingstid fran mork till ljus: 40 - 250 ms

Klassificering enligt EN379:1/2/2/2

Teknisk beskrivning

Kopplingstid fran mork till ljus 40-250ms
Klassificering enligt EN 379 1/2/2/2
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Datablad

Typ BLACK
Kopplingstid fran ljus till mork 0,1 ms
Artikelnr ingdende batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Antal ingdende batterier 1
Energiforsorjning Batteridriven
Produktslag Svetsmask
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