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optrel’
]

Automatiksvetsmask optrel® expert-Serie, Typ: E684

Bestdllningsdata

Ordernummer 097950 E684
GTIN 7640429870421
Artikelklass (0[°1V)
Beskrivning

Utforande:

Svetsarmasken E684 med steglos skyddssteginstallning, perfekt sikt och fargtrogenhet
inom hela siktomradet lampar sig sarskilt for underuppsvetsning. Med individuellt installbar
bestamningsvinkel och mdjlighet att anpassa kidnslighetssteget till arbetsomgivningen.
Med 6ppningsfordrojning for ldngsammare hojning av ljusstyrkan efter morkertillstand. Extra
sliplage. Med skymningsfunktion for flytande 6vergdng fran morkt till ljust.

- Morka skyddssteg: 5 - 13 med HD-synfilt. Steglost installbara med vred

- Ljussteg: 4

- Med 3V litiumbatteri (livslangd 3 000 timmar)

- Farg: silver

- Synfalt, svetsfilter: 50 x 100 mm

Anvindningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod-, WIG-, Plasma-svetsning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

leveransinnehall:

1 yttre tackglas, 1 forvaringspase.

Teknisk beskrivning
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Typ

Kopplingstid fran mork till ljus
Energifdrsorjning

Kopplingstid fran ljus till mork

Klassificering enligt EN 379

Antal ingdende batterier

Artikelnr ingdende batterier / ackumulatorer

Produktslag

E684
100 - 2000 ms
Batteridriven
0,17 ms
1/1/1/1
1
081560 CR2032

Svetsmask
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