
Datablad

TextFlow 12

Momentnyckelsortiment Click-Torque C 3 set 1, maximalt vridmoment:
200Nm

Beställningsdata

Ordernummer 656300 200

GTIN 4013288204691

Artikelklass 63F

Beskrivning

Utförande:
Mycket robust enarmad momentnyckel (drivningsfyrkant 1/2 tum) med ergonomiskt 2-
komponenthandtag och spärrhuvud för enkel inställning och säkring av det föreskrivna värdet.
Tydligt hör- och kännbar utlösningssignal när det inställda vridmomentet uppnås med hjälp av
robust utlösningsmekanism. Enkel inställning och säkring av det önskade momentvärdet genom
avläsningssystem med huvud- och finskala. För högeråtdragning.
Måttenhet: Nm, lbfft.
Noggrannhet:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Skärdata:
Förklaring till ritningen och formeln:
L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment
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Datablad

TextFlow 12Innehåll:
hylsor sexkant: vardera 1 st 10; 13; 17; 19 mm
insexhylsor: vardera 1 st 6; 8; 10 mm
Skruvmejselhylsor för Torx®: vardera 1 st. TX30; TX40; TX45; TX50
förlängningsstång: 1 st 125 mm
Momentnyckel Click-Torque C 3: 1 st 40 – 200 Nm
Förvaring i: Textilbox

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment 200 cNm

momentintervall 40 - 200 Nm

skalgradering 1 delstreck = 100 cNm

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 6-10 mm

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 10-19 mm

Drivprofil Sexkantnyckel

Drivprofil 6-kant-hylsnycklar

Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar

Kalibrering O1

fyrkantsfäste 1/2 tum

Utlösningssignal akustiskt

Utlösningssignal haptisk

Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren

Mätteknik mekanisk

mätnoggrannhet vridmoment ±3 %

Dragriktning Högerdragning

omkopplingsbar avläsning lbfft

omkopplingsbar avläsning lbfft

Loggbara data nej

Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)

Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar

Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
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Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning

Feedback utlösande

visning analog

totallängd L 510 mm

mätmetod vridmoment

Norm DIN EN ISO 6789

Serie Click-Torque

skalgradering 1 delstreck = 1 Nm

momentintervall 30 - 146 lbffot

tillverkarens beteckning Click-Torque C 3 Set 1

Fast inställt vridmoment nej

Produktslag Momentskruvdragare

Tjänster

DAkkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment
1000 Nm

020020 1000

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm 020010 400
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