Datablad /% Hoffmann Group

NC-handbrotschar set, nr 162900 med box H7, Antal brotschar: 6

Bestdllningsdata

Ordernummer 162925 6
GTIN 4045197994813
Artikelklass 110
Beskrivning

Utforande:

NC-anpassat utforande liknande DIN 212 med rak skaft-@ for standardiserad

infastning sarskilt i hydrauliska chuckar eller hogprecisionsspannchuckar. For hogsta
rundgangsnoggrannhet och processdkerhet. Inga specialhallare kravs. Med langa skareggar
och vansterspiral. Jdamnt antal skar och oregelbundna avstand mellan skaren. Storl. 3 med
centrerspets pa bada sidor, fran storl. 4 med centreringshal pa bada sidor.
Tillverkningstolerans brotschar enligt DIN 1420 for H7 haltoleransomrade.

Innehall:

Vardera 1 NC-brotsch: storlek 3; 4; 5; 6; 8; 10

leveransinnehall:

NC-handbrotschsats med 6 delar i lada.

Teknisk beskrivning

Antal brotschar 6
Borrtolerans H7
Skarmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
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Skaft
Anvéndning vid haltyp

DIN 1835 A med h6

vid genomgdende hal

Produktslag Phillips-BIT
Tillbehor

NC-brotschH7 Nominell diameter DC mm resp. tum 3 162900 3
NC-brotschH7 Nominell diameter DC mm resp. tum 8 162900 8
NC-brotschH7 Nominell diameter DC mm resp. tum 6 162900 6
NC-brotschH7 Nominell diameter DC mm resp. tum 10 162900 10
NC-brotschH7 Nominell diameter DC mm resp. tum 4 162900 4
NC-brotschH7 Nominell diameter DC mm resp. tum 5 162900 5
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