Datablad /% Hoffmann Group

EB S
Slim elektrikerskruvdragarsats for spar, Classic isolerad, Antal skruvmejslar: 4

Bestdllningsdata

Ordernummer 663013 4
GTIN 7610733273836
Artikelklass 63E
Beskrivning

Utforande:

Handtag och klinga isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Pa varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotstandeti ett vattenbad.

Slankt handtag med hudvanlig och greppsaker elastomermantel och kdrna av extra seg och
slagtalig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen ar handtaget halksakert aven om
handerna ar vata eller oljiga.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med hogsta mdéjliga hardhet och extra hog seghet.
Klingor med konformade mejselspetsar avstamda till skruvspdrens normmatt. Isolerade med ett
genomslagsmotstand som ar flerdubbelt storre an den féreskrivna minimiprovspanningen enligt
VDE. Pa varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotstandet i ett vattenbad.
Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering for djupt liggande skruv- och
fjaderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det framre klingomradet).
Anvidndningsdata:

For arbeten vid spanningar upp till 1000 V.

Elektrikermejslarna far garanterat basta livslangd om de alltid anvands fér exakt de normerade
skruvspar som de ar avsedda for (se tabelldelen). Skador pa skruvsparen férhindras effektivt om
man alltid valjer ratt mejselstorlek.

Innehall:

Vardera 1 skruvdragare nr 663003: Storlek 3,5; 4; 5,5; 6,5

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar 4
Serie Classic VDE
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
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Drivprofil Sparskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar
Tillbehor

Slim elektrikerskruvdragare for spar, Classicisolerad

mejselbredd b 5,5 mm 663003 5,5
Sllm elektrikerskruvdragare for spar, Classicisolerad E—
mejselbredd b 4 mm

Slim elektrikerskruvdragare for spar, Classicisolerad

mejselbredd b 6,5 mm 663003 6,5
Slim elektrikerskruvdragare for spar, Classicisolerad 663003 3.5

mejselbredd b 3,5 mm
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