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Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum, sexkant: 5mm

Bestdllningsdata

Ordernummer 6432295
GTIN 4062406062095
Artikelklass 61A
Beskrivning

Utforande:

Pakostat utforande i tva delar. Optimalt hdardad stomme som tar upp och vidarebefordrar
drivenergin. Innerfyrkant med snava toleranser for sakert och stabilt faste pa drivverktyget.
Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstal, forkromat. Dorn av seghdrdat material med hog hardhet, blank.

OBS!:

GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser daven i tumdimensioner kan levereras fran var
eShop (GARANT: nr 643232; HOLEX: nr 643222).

Teknisk beskrivning

Langd 60 mm

@ fastsida 22,5 mm
fyrkantsfaste 1/2 tum
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats
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