Datablad /% Hoffmann Group

Garant crio

Basskap med skjutdorrar helt av plat, h6jd: 2000mm

Bestdllningsdata

Ordernummer 940905 2000
GTIN 4062406071349
Artikelklass aGl
Beskrivning

Utforande:

Skdp utan utrustning i 80x20G. Passande utdragslador: 36x14G (separat) bestallning.
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dorrarna ar forstarkta pa insidan och kan lasas med 2K-
Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlds. Nivelleringssockel med installbara fotter for
utjamning av ojamnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgra RAL 7035, dorrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

OBS!:

Hyllor och tillbehor till GridLine skap se nr 940501 — 940710 och grupp 95.

Enligt TUV GS-certifieringen maste alla skap obligatoriskt sikras mot viltning.

Teknisk beskrivning

effektiv hojd 1845 mm
djupiG 20
ComfortClose nej
Bredd 2000 mm
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Handtag positionering i mitten

breddi G 80

hojd 2000 mm

Skapfronter skjutdorr helt av plat

Skdptyp Basskap

Djup 500 mm

vikt 155 kg

Elektroniskt Iassystem — kan riggas om ja

Utférande for individuell inredning

Materialtjocklek 0,9 mm

Barférmaga invandigt i skapstomme 1000

Hojdinstallning i raster 25

Cylinderlas modular lascylinder

Fargval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018,5012,5011, 5005, 3003

Produktslag Hyllskap

Tillbehor

Lutande hylla fér skdp-/sektionsbredd i G 40 940560 40

Hylla for skap-/sektionsbredd i G 40 940550 40

Lasplatta till GridLine Typ GP21 914227 GP21

Ei}és(;\;ﬁogés%trsslli(gts:hd;g g%rocc-i)rﬁrl;:ne skap medSkjutdorrar, 940515 2000

Hylla, slitsad for skap-/sektionsbredd i G 40 940552 40

Hylla200 kg for skap-/sektionsbredd i G 40 940590 40
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